
Montážna sada 
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 číslo dielca: 525565

1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

pre montáž snímačov koncových polôh.
V dodávke sú zahrnuté dva držiaky snímačov.
Obsah dodávky 2 kusy

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Velkosť 8
Typ pre kruhové valce
montážna poloha ľubovolný
Trieda odolnosti proti korózii KBK 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Vhodné pre potravinárstvo Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Spôsob ochrany IP65

IP68
IP69K

Teplota okolia -40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku 3 g
Typ upevnenia lepený
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál telesa Hliník, eloxovaný

TPE-U(PU)


