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údajový list

charakteristický znak Hodnota

montážna poloha ľubovolný
Druh upnutia so smerom účinku obojstranne

uchytenie pružinou, uvolnenie stlačeným vzduchom
Pracovný tlak 3,8 ... 10 bar
Minimálny uvolňovací tlak 3,8 bar
na uchopenie valcového materiálu 20 mm
Pracovné médium Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK 0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia -20 ... 80 °C
Statická prídržná sila 3.200 N
Hmotnosť výrobku 4.515 g
Typ upevnenia s vnútorným závitom

s príslušenstvom
Uvoľňovacie pripojenie, zverná jednotka G1/4
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál tesnení NBR

TPE-U(PU)
Materiál pružiny vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa Hliníková tvárna zliatina
Materiál zvernej čeľuste nástrojová oceľ
Materiál piestu Hliníková tvárna zliatina


