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1 / 101.11.2007 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Priemer držiaka 1 8 mm
Priemer držiaka 2 11 mm
Velkosť 40
montážna poloha ľubovolný
Max. počet otáčok 6.500 1/min
Hmotnostný moment zotrvačnosti 42,3 kgmm2
Prenosný krútiaci moment 17 Nm
Hmotnosť výrobku 139 g
Materiálový údaj zhoda s RoHS


