
Pripojovací blok 
CPX-AB-1-7/8-DN
 číslo dielca: 571052

1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

pre modulárny elektrický terminál CPX.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Rozmery Š x D x V 65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Typ upevnenia s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku 205 g
Teplota okolia -5 ... 50 °C
Teplota skladovania -20 ... 70 °C
Spôsob ochrany IP65

IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK 2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál telesa Hliníková tvárna zliatina
rozhranie  prevádzkovej zbernice Sub-D, 9-pin, Zásuvka
Elektrická prípojka 5-pólový

7/8" Kruhová zástrčka


