
Ventil 
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
 číslo dielca: 8122932
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údajový list

charakteristický znak Hodnota

Štandardný menovitý prietok 601 l/min
Pracovný tlak Mpa 0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak 0 ... 8 bar
Spôsob ochrany IP65
Oddelenie vydávajúce certifikát TÜV 968/V 1251.00/21
Bezpečnostná funkcia Bezpečné odvetranie
Safety Integrity Level (SIL) Produkt možno nasadiť v SRP/CS až do SIL 3 (High Demand)

až SIL 3 Režim nepravidelnej prevádzky
Poznámka k prevádzkovému tlaku 0 - 0,8 MPa pri externom pomocnom ovládacom vzduchu
Trieda odolnosti proti korózii KBK 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj zhoda s RoHS


