Aksialni sklop

EAMM-A-D32-55A-51

Stevilka dela: 1322180

primeren za elektricne pogone.

Podatkovni list

FESTO

Znadilnost Vrednost
PoloZaj vgradnje poljuben
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364 cona lll
Temperatura skladis¢enja -25...60°C
Relativna vlaznost zraka 0-95%
Vrsta zascite IP65
Temperatura okolice -10...60°C
Prenosni vrtilni moment 6,5 Nm
Masa izdelka 260 g
Koda vmesnika aktuatorja D32A
D32B
Koda vmesnika, motor in 55A

Opomba o materialu

Ustreza RoHS
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