L vijacen prikljucek

Stevilka dela: 151783 FESTO
s stranskim prikljuckom za zrak za vakuumski prisesek, vrtliv za 360 °.

Podatkovni list

Znacilnost Vrednost

PoloZaj vgradnje poljuben

Obratovalni tlak -0,95 ... 8 bar

Delovni medij Stisnjen zrak po 1SO8573-1:2010 [-:-:-

LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okolice -10...60°C

Masa izdelka 20¢g

Pritrditev priseska M5

Vakuumski prikljucek M5
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