Precizni manomeneter
MAP-40-4-1/8-EN

Stevilka dela: 162842

s prikazovalno enoto v bar in psi.

Podatkovni list

Znacilnost Vrednost

Obmo¢je prikaza [bar] 0...4bar

Obmotje prikaza 1..58psi
Ustreza standardu EN 837-1

Imenska velikost manometra 40

Konstrukcijska zgradba

Cevni manometer

Nacin pritrditve

Vgradnja voda

Delovni medij Inertni plini
nevtralne tekocine
Obratovalni tlak MPa 0...0,4 MPa
Obratovalni tlak 0... 4 bar
0...58 psi
Faktor izmeni€ne obremenitve 0,66
Razred natancnosti mer 1,6
Vrsta zaScite P43
Temperatura medija -20...60°C
Temperatura okolice -20...60°C

LABS (PWIS) skladnost

VDMA24364-B1/B2-L

Opomba o materialu

Ustreza RoHS

Lega priklju¢ka

Zadnja stran centritna

Pnevmaticni priklju¢ek

R1/8

Materiali v stiku z medijem

Med (medenina)

Material, navojni ¢ep

Med (medenina)

Material, ohisje PBT

Material, kontrolno okence PS

Barva ohisja ¢rna

Masa izdelka 60g

Opozorilo za obratovalni in krmilni medij brez acetilena
brez kisika

Skala Dvojna skala

bar (zunaniji)
psi (notranji)
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