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Izdelek, ki se opušča
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Priključna vtičnica za relejno ploščo ventilskih otokov CPV s kablom.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte 
portal za podporo.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Način pritrditve s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje poljuben
Masa izdelka 49 g
Električni priključek 2-polni

Priključnica, kotna
Območje obratovalne napetosti DC <= 26 V
Območje obratovalne napetosti AC <= 20 V
Tokovna obremenitev 1 A
Dolžina kabla 2,5 m
Premer kabla 3,5 mm
Struktura kabla 2x0,25
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice -10 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) v skladu z RoHS predpisi  Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Material, oplaščenje kabla PVC
Material, ohišje PUR
Material, vtični kontakti Bron


