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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Način pritrditve Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje poljuben
Masa izdelka 22 g
Električni priključek 3-polni

Priključnica, kotna
Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5
po DIN EN 175301-803
pravokotna konstrukcija, MSC
pravokotna konstrukcija MSN1

Vijačni priključek kabla Pg9
Premer kabla 6 ... 8 mm
Imenski presek vodnika <= 1,5 mm2
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice -25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, ohišje Umetna masa
Barva ohišja črna


