
T-adapter 
FB-TA-M12-5POL
Številka dela: 171175

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

za priključek vodila Feldbus na ventilske in ventil/senzor otoke.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Način pritrditve s skoznjo izvrtino
Masa izdelka 59 g
Električni priključek 5-polni

M12x1 / M12x1
Vtič / vtičnica

Območje obratovalne napetosti DC 10 ... 30 V
Tokovna obremenitev 4 A
Vrsta zaščite IP67
Temperatura okolice -25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L


