Enota za pripravo zraka
FRCS-3/8-D-7-MIDI-A

Stevilka dela: 194906
Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik,

serija D, z glavo regulatorja z zaklepanjem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih Stirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

Tip, ki se opus¢a. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.

Podatkovni list

FESTO

Znacilnost Vrednost
Velikost Midi
Serija D

Varovanje vklopa

Vrtljiv gumb z integrirano kljucavnico

PoloZaj vgradnje

pravokoten +/- 5°

Izpust kondenzata

popolnoma avtomati¢no

Konstrukcijska zgradba

Filter-regulator z manometrom
Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik

Maks. koli¢ina kondenzata

43 cm3

Stopnja filtriranja

40 pm

Zascita loncka

Kovinski zascitni kos

Prikaz tlaka

zZ manometrom

Obratovalni tlak 2...12 bar

Obmocje regulacije tlaka 0,5 ... 7 bar

Maks. tlacna histereza 0,2 bar

Normalni imenski pretok 2.000 l/min

Delovni medij Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010[7:9:-]
Inertni plini

Opozorilo za obratovalni in krmilni medij

MoZno obratovanije z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)

Stopnja Cistosti zraka na izhodu

Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010[7:8:-]

Inertni plini
Temperatura medija -10...60°C
Temperatura okolice -10...60°C
Masa izdelka 1.680 g
Nacin pritrditve Vgradnja voda

s priborom
Pnevmaticni prikljucek 1 G3/8
Pnevmaticni prikljucek 2 G3/8

Opomba o materialu

Ustreza RoHS

Material, ohisje

cinkova tla¢na litina

Material, loncek

PC
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