
Viličasta glava 
SG-M10
Številka dela: 2674

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

s šestrobo matico, za nihajno pritrditev valjev (na strani batnice) po DIN 
ISO 8140.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost M10
Zasnovan na osnovi standarda ISO 8140
Ustreza standardu DIN 71752
Navojni priključek Notranji navoj M10
Razred odpornosti proti koroziji KBK 1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033 F1
Temperatura okolice -40 ... 150 °C
Masa izdelka 104 g
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, zatič Jeklo

cinkan
Material, vilice Jeklo

cinkan
Material, matica Jeklo

cinkan


