
Pnevmatični ventil 
VL-5/4-1/4
Številka dela: 4574
Izdelek, ki se opušča

1 / 103.11.2021 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte 
portal za podporo.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventil 5/4 zaprt
Obratovalni tlak MPa 0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak 0 ... 10 bar
Temperatura okolice -10 ... 60 °C
Masa izdelka 800 g
Pnevmatični priključek 1 G1/4
Pnevmatični priključek 2 G1/4
Pnevmatični priključek 3 G1/4
Pnevmatični priključek 4 G1/4
Pnevmatični priključek 5 G1/4


