Enota za pripravo zraka
FRC-M5-D-7-0-5M-MICRO-H

Stevilka dela: 527863
Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

Brez navojne prikljuéne plosce, brez manometra, polavtomatski izpust
kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih Stirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

Tip, ki se opusca. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost
Velikost Micro
Serija D
Varovanje vklopa Vrtljiv gumb z zaskocko
PoloZaj vgradnje pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata polavtomati¢no
Konstrukcijska zgradba Filter-regulator brez manometra
Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. koli¢ina kondenzata 3cm3
Stopnija filtriranja 5pm
Prikaz tlaka M5 predpripravljen
Obratovalni tlak 1...10bar
Obmocje regulacije tlaka 0,5 ... 7 bar
Maks. tlatna histereza 0,3 bar
Normalni imenski pretok 80 |/min
Delovni medij Stisnjen zrak po 1SO08573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medija -10...60°C
Temperatura okolice -10...60°C
Masa izdelka 103 g
Nacin pritrditve Vgradnja voda
s priborom
Pnevmaticni prikljucek 1 M5
Pnevmaticni prikljucek 2 M5
Material, ohisje Aluminijeva litina za kovanje
Material, lon¢ek PC
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