
Pritrdilni modul 
SMBR-8-8/100-S6
Številka dela: 538937

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

za pritrditev stikal na valju z utorom oblike 8, na okrogel valj velikosti 8 -
 100 mm, toplotno obstojen do 150°C.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 8
Oblika za T-utor
Položaj vgradnje poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK 4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033 F5a
Temperatura okolice -20 ... 120 °C
Masa izdelka 20 g
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, ohišje Aluminijeva litina za kovanje

eloksiran
visokolegirano jeklo, nerjavno

Material, vijaki visokolegirano jeklo, nerjavno


