Povezovalni kabel
KMYZ-9-24-AD-0,2-B FESTO

Stevilka dela: 547449

za prilagoditev priklju¢ne sheme ZB (M1H) na ZC (M1BH).

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

PoloZaj vgradnje poljuben

CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po EMC smernici EU

Vrsta zascite IP65

Temperatura okolice -10...50°C

Pritezni moment 0,25 Nm

Masa izdelka 18¢g

Elektri€ni prikljucek Kotna vti¢nica / kotni vti¢
pravokotna oblika / pravokotna oblika
2-polni / 2-polni

Struktura kabla 2x0,25

Premer kabla 3,4 mm

DolZina kabla 0,2m

Priklju¢ek zaS€itnega vodnika ni na voljo

Nacin pritrditve Na magnetni ventil z vijakom M2

Opomba o materialu Ustreza RoHS

Informacije o materialu ohisja PA

Informacije o materialu oplas¢enja kabla TPE-U(PUR)

Informacija o materialu vti¢nih kontaktov Bron
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