T-navojni prikljucek
NPFB-T-3G34-F

Stevilka dela: 547749

za povezavo S cevmi.

Pri uporabi navojnih zaticev R in G se kot dodatno tesnilo priporoca
navojni tesnilni trak ali tekoCe sredstvo za tesnjenje. Alternativno se
lahko za tesnjenje G-navojnega cepa uporabi aksialni tesnilni obro¢ iz
mehkega aluminija AL 99,5.

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Informacija o materialu navojnega priklju¢ka Med (medenina)
nikljan

Enota pakiranja 10

Obratovalni tlak -0,95 ... 40 bar

Delovni medij

Stisnjen zrak po 1SO08573-1:2010 [-:-:-]

Razred odpornosti proti koroziji KBK

1

Temperatura okolice -20...150 °C
Masa izdelka 194 ¢
Pnevmaticni prikljucek 1 G3/4

Opomba o materialu

Ustreza RoHS
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