
Magnetna tuljava 
MD-2-24VDC-PA
Številka dela: 549903

  Osnovni program

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

za enosmerno napetost, brez vtičnice.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Položaj vgradnje poljuben
Trajanje vklopa 100 %
Karakteristika tuljave 24 V DC: 6,8 W
Dopustna nihanja napajanja +/- 10 %
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice -20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment vijačnega priključka 0,5 Nm
Masa izdelka 110 g
Električni priključek po DIN EN 175301-803
Način pritrditve z narebreno matico
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava Duroplast

Baker
Jeklo

Material, navitje Baker


