
Pogonska enota kroglične pipe 
VZPR-BPS-22-R112
Številka dela: 550353
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Sestavljen iz pnevmatičnega zasučnega pogona DAPS, kombiniran s 
kroglično pipo 2/2 potno VAPB v izvedbi iz medenine.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Konstrukcijska zgradba 2-potna kroglična pipa
Zasučni pogon

Način vklopa električni
pnevmatičen

Položaj vgradnje poljuben
Način pritrditve Vgradnja voda
Imenska velikost 40 mm
Ventil 2/2
Opomba o materialu Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Masa izdelka 5.200 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK 1


