Prikljucni blok
CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT FESTO

Stevilka dela: 550608

za ventile CPE.

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Dimenzija rastra 16 mm

PoloZaj vgradnje poljuben

Maks. Stevilo ventilskih mest 9

Maks. Stevilo tlacnih con 2

Razpotni tlak 5 MPa

Prebojni tlak 50 bar

Razpocni tlak 725 psi

Obratovalni tlak MPa -0,09...1 MPa
Obratovalni tlak -0,9 ... 10 bar

Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija 23..122°F
Temperatura okolice 23...122°F

Maks. pritezni moment, pritrditev ventila 0,9 ft-lbf

Masa izdelka 13,405 oz

Nacin pritrditve priklju¢nega bloka s skoznjo izvrtino
Nacin pritrditve ventila z notranjim navojem
Pnevmaticni priklju¢ek 1 1/4 NPT

Pnevmaticni priklju¢ek 3 1/4 NPT

Pnevmaticni prikljucek 5 1/4 NPT

Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, priklju¢na letev Aluminijeva litina za kovanje

09.11.2023 - PridrZujemo si pravico do sprememb — Festo SE & Co. KG 1/1



