
Baterijski blok 
CDSA-D1-VX
Številka dela: 552103
Izdelek, ki se opušča

1 / 101.11.2015 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

za večosni krmilnik CMXR-C1.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte 
portal za podporo.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Maks. dolžina priključnega kabla 20 m
Uporabniški spomin 256 Mbyte
Število funkcijskih tipk 31
Število barv 64 k
Število sistemskih LED 4
Prikaz TFT barva
Lastnosti displeja Touchscreen
Velikost displeja 6,5"
Krmilni elementi 2 pritrdilna gumba

Zaustavitev v sili
Backup baterija da
Območje obratovalne napetosti DC 19 ... 30 V
Ločljivost displeja VGA, 640x480 Pixel
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti 0,4 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja -20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka 5 - 95 %

ne kondenzira
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice 0 ... 50 °C
Masa izdelka 1.250 g
USB vmesnik da
Ethernet-vmesnik RJ45 10/100 MBd

2. Ethernet vmesnik, optični 10 MBd
Opomba o materialu Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS

Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja ABS
Področje uporabe Samo s CMXR-C1


