Povezovalna plosca
VABV-S6-1Q-N12

Stevilka dela: 556988

Podatkovni list

Znacilnost

Vrednost

FESTO

Sirina

43 mm

Odpornost na vibracije

Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6

Odpornost na udarce

Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27

Opomba o prisilni dinamizaciji

Preklopna frekvenca najmanj 1/mesec

CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)

po nizkonapetostni smernici EU

Razred odpornosti proti koroziji KBK

0 - brez korozijske obremenitve

LABS (PWIS) skladnost

VDMA24364-B1/B2-L

Masa izdelka

570¢g

Pnevmaticni priklju¢ek 1

1/2 NPT

Opomba o materialu

Ustreza RoHS

Material, plosca

Tlacno liti aluminij
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