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Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost Vrednost

Odpornost na vibracije Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Zasnovan na osnovi standarda ISO 5599-2
Način vklopa električni
Princip tesnenja mehak
Položaj vgradnje poljuben
Pomožni ročni vklop zaskočljiv

samodejno vračanje z električnim krmilnim signalom
Konstrukcijska zgradba Drsnik bata
Način vračanja mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom notranji
Smer pretoka ni reverzibilen
Ventil Funkcija naraščanja tlaka
Opomba o prisilni dinamizaciji Preklopna frekvenca najmanj 1/mesec
Obratovalni tlak 2 ... 12 bar
Prednastavitev preklopnega tlaka 4 bar
Normalni imenski pretok napajanja 3.000 l/min
Normalni imenski pretok odzračitve 3.300 l/min
Dopustna nihanja napajanja +/- 10 %
Delovni medij Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK 0 - brez korozijske obremenitve
Vrsta zaščite IP65

NEMA 4
Temperatura okolice -5 ... 50 °C
Električni priključek Vtič

štiriroba oblika
po EN 175301-803
Oblika C

Način pritrditve na priključni plošči
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 1 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 2 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 3 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 4 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 5 Priključna plošča velikosti 1 po ISO 5599-2
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil HNBR

NBR
Informacije o materialu ohišja Aluminijeva litina za kovanje
Podatki o materialu vijakov Jeklo
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