Prikljuéna plog€a VMPAL-AP-14-T1

Stevilka dela: 560975
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Podatkovni list

FESTO

Znadilnost Vrednost
Sirina 14.9 mm
DolZina 107.3 mm
Dimenzija rasterja 14.9 mm
Velikost ventila 14 mm
LoCevanje tlacnih con kanal 1
Najvetje Stevilo ventilskih mest 1

Smer toka

obojestranski

Zgradba ventilskega otoka

moZnost kombiniranja razli¢no velikih ventilov

Delovni tlak -0.09 MPa...1 MPa
-0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak 0.3 MPa...0.8 MPa
3 bar...8 bar
Delovni medij Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Napotek glede delovnega/krmilnega medija

mozno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)

Razred korozijske odpornosti KBK

3 —mocna odpornost proti koroziji

Skladnost z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okolice

-5°C...50°C

TeZa izdelka

33g

Pnevmaticni priklju¢ek 2

zavloZek 14 mm

Pnevmaticni priklju¢ek 4

zavloZzek 14 mm

Napotek glede materialov

V skladu z RoHS

Material priklju€ne plos¢e

ojacan PA
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