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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Dimenzije Š x D x V 50 mm x 148 mm x 28 mm
Vmesnik Fieldbus 2 x M12 puša, 5-polna
Območje obratovalne napetosti DC 18 ... 30 V
Maks. tokovno napajanje 4 A
Imenska delovna napetost DC 24 V
Dovoljenje c UL us - Listed (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja -20 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite IP65

IP67
Temperatura okolice -5 ... 50 °C
Masa izdelka 85 g
Dolžina kabla 20 m
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, ohišje PA


