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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Širina 23,2 mm
Dolžina 107,3 mm
Konstrukcija ventilskega otoka Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Obratovalni tlak MPa -0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak -0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa 0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak 3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK 3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice -5 ... 50 °C
Masa izdelka 50 g
Pnevmatični priključek 1 za patrono 20 mm
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, napajalni modul Aluminijeva litina za kovanje
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