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1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Višina 39,4 mm
Dolžina 58 mm
Masa izdelka 24 g
Vmesnik Fieldbus Sub-D, 9-polni, vtičnica
Električni priključek 9-polni / 9-polni

Sub-D / vijačna sponka
Hitrost prenosa 1 Mbit/s
Dopustni premer kabla 8 mm
Dovoljen premer kabla 8 mm
Vrsta zaščite IP40
Temperatura okolice -20 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK 1 - nizka korozijska obremenitev


