Reflektor SARA-R-Q50-S

Stevilka dela: 8084159

Podatkovni list

FESTO

Znadilnost Vrednost
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Temperatura okolice -40 °C...65 °C
Nacin pritrditve fiksno privijaceno
Teza izdelka 10.35¢g

Material ohiSja PMMA

Razred korozijske odpornosti KBK

4 - zelo mocna korozijska obremenitev

Skladnost z LABS

VDMA24364 —cona lll

Strukturna Sirina reflektorja

standardna
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