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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 6x12,5 mm
Navodila za uporabo Možno tiskanje na okvir in kot dvojna ploščica
Oblika Izvedba X4
Napis zagotovi stranka
Napisna površina 4,9x11,4 mm
Tehnologija etiketiranja Tiskalnik podjetja PHOENIX CONTACT kot je npr. THERMOMARK, 

BLUEMARK ali TOPMARK

Označevalni element Identifikacija naprave in lokacije
Posamezna montaža

Enota pakiranja 240
Opomba za velikost pakiranja 10 okvirjev s po 24 kosov
Preskus gorenja UL94 V-0
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja -40 ... 85 °C
Temperatura okolice -40 ... 85 °C
Masa izdelka 0,1 g
Način pritrditve lahko je ročno vtisnjen
Barva bela
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, zaslon PC


