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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Položaj vgradnje poljuben
Konstrukcijska zgradba 2 približevalni stikali z Ex zaščito in visoko IP zaščito
Navodila za uporabo Pri uporabi s poševnim sedežnim ventilom VZXA preneha SIL-odobritev 

za celoten izdelek.

Opomba o materialu Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Ustreza RoHS

Temperatura okolice -20 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja -10 ... 60 °C
Masa izdelka 136 g
Material, tesnilo EPDM
Material, ohišje Aluminij

Ojačan PA
Vrsta zaščite IP65

IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev


