
Pritrditev na H-letev 
CAFM-X4-H
Številka dela: 8095158

  Osnovni program

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Širina 29 mm
Višina 4,2 mm
Dolžina 169 mm
Oblika Izvedba X4

s pritrdilno letvijo
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja -40 ... 85 °C
Temperatura okolice -40 ... 85 °C
Masa izdelka 38 g
Način pritrditve se zaskoči
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, adapter visokolegirano jeklo, nerjavno


