Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Stevilka dela: 8118317

Podatkovni list

Znacilnost Vrednost
Nacin upravljanja elektri¢no
PolozZaj vgradnje poljubno
Prikazovalnik preklopnega poloZaja ne
Trajanje vklopa 100%
Razred izolacijskega materiala H
Karakteristike tuljave 24VDC:3,5W
24V AC: 50/60 Hz, mot 3,5 VA
Dovoljena nihanja napetosti -15 %/+10 %
Odobritev protieksplozijske zas€ite zunaj EU EPL Db (KR)
EPL Gb (KR)
Protieksplozijska za3€ita cona 1 (KR)

cona 21 (KR)

Pristojni organ za izdajo certifikata

22-AV4B0-0256X
22-AV4B0-0257X

Vrsta protieksplozijske za3¢ite pred vZigom, plin

Exemb IICT5,Té6

Vrsta zascite pred vzigom Ex, prah

Ex tD A21 IP66 T85/T95 °C

Temperatura okolice Ex

T5, T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C
T6, T80 °C: -25 °C<=Ta <= +50 °C

Skladnost z LABS

VDMA24364 —cona lll

Stopnja zascite

P66

TeZa izdelka

580 g

Elektri€ni priklju€ek

ohiSje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5

Napotek glede materialov

V skladu z RoHS
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