Glusnik UO-M5

Stevilka dela: 8141085

Podatkovni list

Znadilnost

Vrednost

FESTO

PolozZaj vgradnje

poljubno

Konstruktivna zgradba

glusdnik, odprt

Delovni tlak

0 MPa...0.8 MPa
0 bar...8 bar

Delovni medij

Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Skladnost z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okolice -10°C...60 °C
Teza izdelka 05¢g
Pnevmaticni priklju¢ek M5

Material blaZilnega vlozka PE

Material ¢epa za privitje PE

Napotek glede materialov

V skladu z RoHS
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