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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Položaj vgradnje poljuben
Obratovalni tlak MPa 0 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak 0 ... 12 bar
Delovni medij Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite IP54
Temperatura okolice -50 ... 60 °C
Masa izdelka 14 g
Način pritrditve za uvitje

z zunanjim navojem
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, odzračitveni vijak HP PA 12


