On pano valfi
SV0S-3-1/8
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Valf fonksiyonu 3/2 agik tek durumlu
Tetikleme sekli mekanik
Standart nominal debi 120 |/min
Mpa isletim basinci 0,35...0,8 MPa
Galisma basinci 3,5 ... 8 bar
Tasarim yapisi Piston oturtmal
Geriye donme sekli mekanik yay
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Kumanda sekli direkt
Akis yonu tek yonli
Gegis Pozitif gecis
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-]
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Cevre sicakligi -10...60°C
Tetikleme kuvveti 8N
Baglanti sekli gecis delikli
Pnomatik baglanti 1 G1/8
Pndmatik baglanti 2 G1/8
Pnomatik baglanti 3 G1/8
Malzeme, kapak POM
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza Alliminyum
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