Doner aktiiator
DSM-T-25-270-FW-A-B

Uriin numarasi: 1145130

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Biyiiklik 25

Ddnme agisi 0...270 deg
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Calisma sekli cift etkili

Tasarim yapisi

Doner kanat

Konum algilama

Yaklasim sensorii i¢in

Mpa isletim basinci 0,2...1 MPa
Galisma basinci 2...10 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde maks. dénme frekansi 2 Hz

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi -10...60°C
Max. yanal kuvvet 50N
Max. radyal kuvvet 120N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik tork 10 Nm
Oriin agirhig 915g
Baglanti sekli Disi disli
Pnomatik baglanti M5
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili Celik

Nikel kapli
Malzeme, sizdirmazlik elemanlar TPE-U(PU)

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli
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