Paralel kit

EAMM-U-50-S38-42A-78

Oriin numarasi: 1217945 FESTO
% Temel iiriin gami
Elektrikli stirtictler i¢in uygundur.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Buyuklik 50
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Disli orani 1:1
Max. Devir 6.000 1/min
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon IlI
Depolama sicaklig -25...60°C
Relatif hava nemi 0-95%
Koruma sinifi P40
Cevre sicakligi -10...60°C
Kitle atalet momenti 12,1 kgmm?2
Yiikstiz itme torku 0,01 Nm
Aktarilabilinir doniis momenti 1Nm
Uriin agirlig 590 g
Arayiiz kodu, akttiator S38
Arayliz kodu, motor giris 42A
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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