Yassi silindir
EZH-1,5/6,5-10

Uriin numarasi: 13009

Dénmeye karsi korumali.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Strok 10 mm
Piston capi 3mm

Esdeger cap
Yastiklama Yastiklama yok
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Galisma sekli tek etkili

basili
Tasarim yapisi Piston

Kare piston mili
Konum algilama No
Dénmeye karsi koruma/Yatak Kare piston mili
Mpa isletim basinci 0,3...0,6 MPa
Calisma basinci 3...6bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Cevre sicakligi 0...60 °C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 3,8N

Teorik minimum yay geri donus kuvveti 1N

Teorik maksimum yay geri donis kuvveti 1,7N

Oriin agirlig 4g

Baglanti sekli yanal delikli
Pnomatik baglanti Nipel baglanti PK-3
Malzeme, kapak Aliminyum
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, muhafaza Alliminyum

Malzeme, piston mili

PA-kuvvetlendirilmis
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