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Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfiglirasyonunuza baglidir.

Ozellik Deger

Strok 100 ... 2.000 mm

Piston capi 25 mm

Yastiklama P: iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Konum algilama Yol 6lgme sistemi ile entegre edilmis

Mpa isletim basinci 0,2 ...0,8 MPa

Calisma basinci 2...8bar
29...116 psi

Calisma sekli cift etkili

Miisaade edilebilirlik RCM Mark

CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektromanyetik uyumluluk i¢in UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gore

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [6:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, doniis 295N

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 295N

Baglanti sekli Aksesuarli

Pndmatik baglanti G1/8

Malzeme, kapak islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
TPE-U(PU)
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