Koriiklii tutucu
DHEB-22-E-D-S-L

Oriin numarasi: 1320759 FESTO
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Buyiikluk 22
Koriiklerin strogu 12 mm
Tutulacak min. ¢ap 24 mm
Tutulacak maks. cap 31,5 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Galisma sekli tek etkili
kapali
Tutucu fonksiyonu Adaptif
Tasarim yapisi Biiziilebilir membran
yatakli motion sirasi
Yatak Ana yatak
Konum algilama No
Galisma basinci 5...8bar
Sifirlama basinci <1 bar
Tutucunun max. ¢alisma frekansi (=4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. agma siiresi 30 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. kapatma siiresi 60 ms
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Gidalar icin giivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin
Cevre sicakligi 5...60°C
Koriiklerin ortalama yerlesim araligi 1 Mio SP
Etkin yik referans degeri 0,32 kg
Uriin agirlig 43g
Baglanti sekli erkek disli
Kontra somunlu
Secenekler:
Pnomatik baglant M5
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, koriik VMQ (silikon)
Malzeme, muhafaza Aliminyum
eloksal kaplama
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