Step motor
EMMS-ST-87-L-SE-G2

Oriin numarasi: 1370491 FESTO

% Temel iiriin gami

Rediiktorsiiz, frensiz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Cevre sicakligi -10...50°C

Depolama sicaklig -20...70°C

Relatif hava nemi 0-85%

Uygun oldugu standart IEC 60034

izolasyon koruma sinifi B

EN 60034-1'e uygun termal sinif B

EN 60034-1'e uygun seviye sinifi S1

Koruma sinifi IP54

Elektrik baglanti sistemi Erkek soket

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Miisaade edilebilirlik RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC icin EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektromanyetik uyumluluk icin UK talimatlarina gére
UK RoHS talimatlarina gére

Nominal ¢alisma gerilimi DC 48V

Motor tutma momenti 9,3Nm

Max. Devir 430 1/min

Tam adimdaki adim acisi 1,8 deg

Adim agisi toleransi +5 %

Nominal akim motor 9,5A

Gerilim sabiti, faz 77,2 mVmin

Sargl rezistans fazi 0,23 Ohm

Sargi endiiktans fazi 2,7 mH

Rotorun kitle atalet momenti 3 kgem2

Toplam gii¢ aktarma atalet momenti 3 kgem?2

Uriin agirlig: 43508

Miisaade edilir eksenel mil yiiki 65N

Miisaade edilir radyal mil yiikii 200 N

Rotor konum sensori Inkremental enkoder

Déner pozisyon enkoder araylizii RS422 TTL AB-kanali + sifir indeks

Doner pozisyon enkoderi 6lgme prensibi optik

Fren tutma momenti 2 Nm
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