Eksenel kit
EAMM-A-D40-67A

Uriin numarasi: 1454243
Uretimden kalkacak driin

Elektrikli stirtictler i¢in uygundur.
imalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin
destek portaline bakin.

D
Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Depolama sicaklig -25...60°C
Relatif hava nemi 0-95%
Koruma sinifi P40
Cevre sicakligi -10...60°C
Aktarilabilinir doniis momenti 12,5 Nm
Oriin agirlig 440 g
Arayliz kodu, aktuator D40A

D40B

D40C
Arayiiz kodu, motor giris 67A

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1



