Koriik kiti
EADB-V2-63-5301-400 FESTO

Uriin numarasi: 1488364

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Dis cap 93 mm
Biiyiiklik 63

Strok aralig 301 ... 400 mm
Piston kolu uzantisi 104 mm
Tasarim Yuvarlak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Koriik kiti

kanalli tahliye havasiyla

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

3 - Yiiksek paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Ortama dayanim Toz

Micir

Yaglar

Gres yagi

Yakitlar
Koruma sinifi IP65

IEC 60529 ' a gore
Gevre sicakligi -10...80°C
Hareket eden kiitle 246 g
Uriin agirlig 370 g
Baglanti sekli gecmeli

Dis agilmis pim
Pnématik baglanti G1/4

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, adaptor bilesenleri

islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, koriik

NBR

Malzeme, vida disli pimler

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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