Solenoid valf
VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-1P4-6 FESTO

Uriin numarasi: 1492177

zorunlu kontrolll, NPT3/4" baglant.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Tasarim yapisi Diyaframli valf
basingli

Tetikleme sekli elektriksel

Sizdirmazlik prensibi yumusak

Montaj pozisyonu Miknatis konumu

Baglanti sekli Hat déseme

Proses valfinin baglantisi 3/4 NPT

Elektriksel baglanti Baglanti semasi Sekil A, EN 175301-803'e gore
Erkek soket

EN 175301-803'e uygun
Kiibik tasarim

Nominal genislik 27,5mm
Valf fonksiyonu 2/2 kapali, tek durumlu
Yardimci el kumanda yok
Akis yonu tek yonli
Ortam IS08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Asal gazlar
Mineral yag
Su
Notr sivilar
Diger akiskanlar talep tizerine
Proses valfinin nominal basinci 40
Basing farki (MPa) 0 MPa
Fark basinci 0 bar
Basing farki (psi) 0 psi
Karakteristik bobin degerleri 24VDC: 11 W
Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10%
Akiskan basinci 0...0,6 MPa
isletme basinc 0...6bar
Akiskan basinci psi 0...87 psi
Maks. viskozite 22 mm2/s
Kullanim havasi sicakligi -10...80°C
Cevre sicakligi -10...35°C
EN 12266-1’e uygun kacak orani A
Debi miktar Kv 7,5m3/h
Standart nominal debi 8.020 |/min
Agma siiresi 275 ms
Kapama siiresi 290 ms

Kapama siiresi

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Malzeme, muhafaza Dokme piring
Govde i¢in malzeme numarasi CW617N

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari EPDM
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Ozellik

Deger

FESTO

Malzeme, vidalar

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme numarasi, vida

1.4301

Uriin agirlig

1.500 g

Koruma sinifi

IP65

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Diisiik paslanma
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