Pozisyon sensorii
SIEN-M30NB-PS-S-L FESTO

Uriin numarasi: 150443

endiiktif, normal anahtarlama mesafeli.
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi 15 mm
Garanti edilmis anahtarlama mesafesi 12,15 mm
Rediiksiyon faktorleri Aliminyum = 0,5
Paslanmaz celik St 18/8 = 0.85
Bakir = 0.43
Piring = 0.53
Celik St37 =1,0
Cevre sicakligi -25...70°C
Tekrarlama dogrulugu 0,75 mm
Anahtarlama gikisi PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt
Histerezis <=1,65mm
Max. Anahtarlama frekansi 700 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Gerilim diismesi =2V
Kisa devre korumali Darbeli
Galisma gerilimi araligi DC 12..30V
Geriya kalan dalgalanma +/-20%
Bosta ¢alisma akimi <=10mA
Kutup korumali bitiin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 3-pinli
M12x1
Erkek soket
Buyuklik M30x1,5
Baglanti sekli Kontra somunlu
Sikma torku 40 Nm
Montaj sekli diizenli degil
Oriin agirhig 100 g
Malzeme, muhafaza Piring
PA
PBTP
Krom kapli
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...70°C
Koruma sinifi IP67
Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Kirlilik sinifi 3
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