Pozisyon sensorii
SIEH-M12B-PS-S-L

Uriin numarasi: 150451

endiiktif, bilytik anahtarlama mesafesi icin.
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Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik C-Tick
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Nominal anahtarlama mesafesi

4 mm

Garanti edilmis anahtarlama mesafesi

3,24 mm

Rediiksiyon faktorleri

Aliminyum = 0,4
Paslanmaz celik 18/8 = 0,8
Bakir =0,4

Piring = 0,5

Celik St37 =1,0
Cevre sicakligi -25...70°C
Sabit kosullarda tekrarlama hassasiyeti 0,2 mm
Anahtarlama ¢ikisi PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt
Histerezis <=0,36 mm
Max. Anahtarlama frekansi 2.500 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Gerilim diismesi =2V
Endiiktif koruyucu devre Entegre edilmis
Kisa devre korumali Darbeli
Galisma gerilimi araligi DC 10...30V
Geriya kalan dalgalanma +10%
Bosta ¢alisma akimi <=10mA
Kutup korumali bitiin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 3-pinli

M12x1

Erkek soket
Buyuklik M12
Baglanti sekli Kontra somunlu
Montaj sekli bir hizada
Urtin agirhig 30g
Malzeme, muhafaza Piring

PBTP

Nikel kapli
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Hareketli kablo désemedeki cevre sicaklig -5...70°C
Koruma sinifi IP65

IP67

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L
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