Plastik hortum
PUN-6X1-SI FESTO

Uriin numarasi: 152586

Disaridan ayarli, QS-Hortum baglantilari igin, CN- ve CK- Hortum
baglantilarinda politiretan (Gida maddelderinin tretimi igin izin

verilmemistir).

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Dis cap 6 mm
Debi miktari igin gerekli egilme yari capi 26,5 mm
i¢ cap 4 mm
Min. Biikme radyusu 16 mm

Kullanim talimatlari

Ester bazli TPE-U

The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the
sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic
tubing can get damaged.

Hortum o6zellikleri

Suitable for energy chains

Komple sicaklik araligi ortam basinci

-0,095 ... 0,7 MPa

Galisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 7 bar
Komple sicaklik araligi ortam basinci -13,775 ... 101,5 psi
Sicakliga bagli calisma basinci -0,095 ... 1 MPa
-0,95 ... 10 bar
-13,775 ... 145 psi
Miisaade edilebilirlik TOV
Sertifika yayinlayan bolim B 013277 0506 00
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Malzeme alev testi UL94 HB
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Cevre sicakligi -35...60°C
Uzunluga bagli Girtin agirligi 0,0192 kg/m

Pnomatik baglant

Gegmeli baglanti dis ¢capi 6 mm igin
somunlu ¢engel konnektor i¢ capt 4 mm icin
cengel konnektor i¢ ¢capl 4 mm icin

Renk gumis

Shore sertligi D52+/-3
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, hortum TPE-U(PU)
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