Sensor saci
DASI-Q11-35/40-A-SL

Uriin numarasi: 1548155 FESTO
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Buyuklik 35
40
Tasarim T-kanali i¢in
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Gevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig: 8g
Baglanti sekli T-kanalina sikistiriimis
Dis agilmis pim
Disi disli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, vidalar Celik
Galvaniz kapli
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