Kompakt silindir
AEVU-20- -P-A-S2

Oriin numarasi: 156232 FESTO
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin
Temassiz algilama igin.
Disi disli piston mili.
Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.
imalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin
destek portaline bakin.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Strok 1..25mm
Piston ¢api 20 mm
Yastiklama P: ki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Galisma sekli tek etkili
Piston kolu ucu Disi dis
Tasarim yapisi Piston
Piston kolu
Konum algilama Yaklasim sensori igin
Versiyonlar Piston miliyle
Mpa isletim basinci 0,12 ...1 MPa
Galisma basinci 1,2...10 bar
17,4 ... 145 psi
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Gevre sicakligi -20...80°C
Konum sonlarindaki darbe enerjisi 0,14
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 123N
Baglanti sekli gecis delikli
Aksesuarli
Secenekler:
Pnomatik baglanti M5
Malzeme, flans vidasi celik, galvanizli
Malzeme, kapak islenmis aliiminyum alisimli
Malzeme, dinamik sizdirmazlik NBR
TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik
Malzeme, silindir borusu islenmis aliiminyum alisimli
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